Priruba motora
EAMF-A-L27-67A

Cislo dielca: 1460087 FESTO
Vybehovy typ
Vybehovy typ. Dodatelny do 2026. Pre alternativny produkt - pozrite
portal podpory.
o)
» . » L]
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charakteristicky znak Hodnota
montazna poloha [ubovolny
LABS - konformita VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania -25...60°C
Relativna vlhkost vzduchu 0-95%
Teplota okolia -10...60°C
Hmotnost vjrobku 279 g
Kéd rozhrania, pohon L27
Kéd rozhrania, motor in 67A
Materidlovy (daj zhoda s RoHS
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