Konstrukcéna zostava vlnovca
EADB-V2-63-5201-300 FESTO

Cislo dielca: 1488363

udajovy list

charakteristicky znak Hodnota
Vonkajsi priemer 93 mm
Velkost 63

Rozsah zdvihu 201 ...300 mm
PrediZenie piestnej tyte 80 mm

Typ okrihly
montaZna poloha [ubovolny

Kon3trukéné vyhotovenie

Sada krycej manZety na piestnu ty¢
so zvedenim odfukom

Trieda odolnosti proti korézii KBK

3 - Silné zataZenie kordziou

LABS - konformita

VDMA24364-B2-L

Odolnost proti latkam Prach

Ulomky

Oleje

Mazivo

Benzin
Sp6sob ochrany IP65

podla IEC 60529
Teplota okolia -10...80°C
Pohybovana hmotnost 183 g
Hmotnost vyrobku 307 g

Typ upevnenia

nasunutelny
s0 zavitovym kolikom

Pneumaticka pripojka

G1/4

Materialovy (daj

zhoda s RoHS

Material komponentov adaptéra

Hlintkova tvarna zliatina

eloxovany
Material tesneni NBR
Material mechu NBR

Material zavitového koliku

vysokolegovana nehrdzavejica ocel
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