Snimac koncovej polohy
SIEN-M5B-PO-S-L

Cislo dielca: 150375

indukény, pre normalne spinacie vzdialenosti.

adajovy list
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charakteristicky znak Hodnota
Vyhovuje predpisu EN 60947-5-2
Osvedcenie RCM Mark

c UL us - Listed (OL)

CE-Znatka (pozri prehlasenie o zhode)

podla smernice EU-EMV

Materialovy (daj

zhoda s RoHS

Nominalna spinacia vzdialenost 0,8 mm
Teplota okolia -25...70°C
Opakovatelna presnost pri kon3tantnych podmienkéch 0,01 mm
Spinaci vystup PNP
Funkcia spinacieho prvku Otvarac
Max. spinacia frekvencia 5.000 Hz
Max. vystupny prid 200 mA
Odolnost voti skratu taktovaci
Rozsah pracovného napdtia DC 10...30V
Ochrana proti prep6lovaniu pre v3etky elektrické pripojky
Elektricka pripojka 3-pélovy
M8x1
Zastrcka
Velkost M5x0,5
Ufahovaci kratiaci moment 1,5 Nm
druh zastavby v jednej rovine
Hmotnost vjrobku 43¢g
Material telesa PA

vysokolegovana nehrdzavejiica ocel

Ukazovatel prevadzkového stavu

Zlta LED

Teplota okolia pri pohyblivom uloZeni kabla -5...70°C
Spdsob ochrany P67
Narazova pevnost 1kV

Trieda odolnosti proti korézii KBK

4 - Velmi silné zataZenie kordziou

LABS - konformita

VDMA24364-B2-L

Stupen znecistenia
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