Pneumaticky ventil
J-5/2-D-1-C

Cislo dielca: 151007

5/2 - cestny ventil, bistabilny, pneumaticky ovladany.

adajovy list

charakteristicky znak

FESTO

Hodnota

Funkcia ventilu

5/2 bistabilny

Typ ovladania

pneumaticky

Sirka 42 mm
Standardny menovity prietok 1.200 |/min
Pracovny tlak -0,9 ... 16 bar
Kon3trukéné vyhotovenie piestové Supatko
Menovita hodnota 8 mm

Siefovy modul 43 mm

Funkcia odsavania skrtené

Princip tesnenia makky

montaZna poloha [ubovolny
Vyhovuje predpisu ISO 5599-1
Ru€né pomocné ovladanie Ziadna

Kad-1SO 101

Druh riadenia priamo

Smer pridenia reverzibilny
Prekrytie Pozitivne prekrytie
Riadiaci tlak 2...16 bar

Cas prepnutia 6 ms

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla IS08573-1:2010 [7:4:4]

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZna prevadzka s mazanim (pre dal3iu prevadzku poZadovana)

Odolnost proti vibraciam

Test pouZitia pre transport so stupfiom zavaZnosti 1 podla FN 942017-4
a EN 60068-2-6

Pevnost proti otrasom

Test proti otrasom na trovni 2 podla FN 942017-5 a EN 60068-2-27

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Teplota média -10...60°C

Hladina akustického tlaku 85 dB(A)

Riadiace médium Stlageny vzduch podla 1ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia -10...60°C

Hmotnost vyrobku 290 g

Typ upevnenia

na pripojnd dosku
s priebeznym vitanim

Pripojka riadiaceho vzduchu 12

Pripojovacia doska velkost 1 podla 1SO 5599-1

Pripojka riadiaceho vzduchu 14

Pripojovacia doska velkost 1 pod(a 1SO 5599-1

Pneumaticka pripojka 1

Pripojovacia doska velkost 1 podla ISO 5599-1

Pneumaticka pripojka 2

Pripojovacia doska velkost 1 pod(a ISO 5599-1

Pneumaticka pripojka 3

Pripojovacia doska velkost 1 pod[a ISO 5599-1

Pneumaticka pripojka 4

Pripojovacia doska velkost 1 pod[a I1SO 5599-1

Pneumaticka pripojka 5

Pripojovacia doska velkost 1 pod(a 1SO 5599-1

Materialovy (daj

zhoda s RoHS

Material tesneni

HNBR
NBR

Material telesa

Hlinikovy tlakovy odliatok
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