Plochy valec
DZH-25-500-PPV-A FESTO

Cislo dielca: 151132

zabezpeteny proti pootoceniu, s bezdotykovym snimanim, s
nastavitelnym tlmenim koncovych poldh, s rozliénymi moZnostami

montaZe, s alebo bez upeviovacich prvkov.

adajovy list

charakteristicky znak Hodnota
Zdvih 500 mm
priemer piesta 25 mm
ekvivalentny priemer
Max. uhol otoCenia piestnej tyce +/- 2,4 deg

Tlmenie PPV: obojstranné nastavitelné pneumatické tlmenie koncovych pol6h
montéazZna poloha [ubovolny
ginnost dvojginny
Kon3trukéné vyhotovenie piest
piestna ty¢

Rozpoznanie polohy

pre snimace koncovych poldh

Ochrana proti pretoceniu/vedenie

ovalny piest

Pracovny tlak Mpa

0,1...1 MPa

Pracovny tlak

1...10 bar

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla IS08573-1:2010 [7:4:4]

Pozndmka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZna prevadzka s mazanim (pre dal3iu prevadzku poZadovana)

Trieda odolnosti proti korézii KBK

2 - Mierne zataZenie koréziou

LABS - konformita

VDMA24364-B2-L

Teplota okolia -20...80°C
DlZka tlmenia 17 mm
Maximalny kritiaci moment na ochranu proti pootoceniu 0,8 Nm
Teoreticka sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zastvanie 247N
Teoreticka sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vystvanie 295N
Prirastok hmotnosti na 10 mm zdvihu 21g
Potiatoéna hmotnost pri zdvihu 0 mm 330g

Typ upevnenia

s vndtornym zavitom
s prisluSenstvom

Volitelny:
Pneumaticka pripojka G1/8
Materialovy ddaj zhoda s RoHS
Material krytu Hlinik
Material tesneni TPE-U(PU)
Material telesa Hlinik

Material piestnej tyce

vysokolegovana ocel
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