Skrtiaci spatny ventil
GRLA-1/8-PK-3-B

Cislo dielca: 151166

udajovy list

charakteristicky znak

FESTO

Hodnota

Funkcia ventilu

Skrtenie odfukovaného vzduchu

Pneumaticka pripojka 1

PK-3 s prievle€nou maticou

Pneumaticka pripojka 2

G1/8

Nastavitelny prvok

Skrutka s drazkou (v hlave)

Typ upevnenia

zaskrutkovatelné

Standardny menovity prietok v smere Skrtiaceho ventilu 110 l/min
Standardny menovity prietok v spatnom smere 100...110 |/min
Teplota okolia -10...60°C
Klasifikacia Maritime vid certifikat
montazna poloha [ubovolny
Pracovny tlak, kompletny rozsah teplét 0,3 ... 10 bar
Menovity prietok v smere skrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 162 |/min
Menovity prietok v spatnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 145 ... 165 |/min

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla 1S08573-1:2010 [7:4:4]

Poznédmka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZn4 prevadzka s mazanim (pre dal3iu prevadzku poZadovana)

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Teplota média -10...60°C
Max. utahovaci kritiaci moment 6 Nm
Hmotnost vyrobku 2¢g

Material zavitového ¢apu

Hlintkova tvarna zliatina

Materialovy Gdaj

zhoda s RoHS

Material tesneni

NBR

Material regulacnej skrutky

Mosadz

Material kyvného pripoja

Zinkovy odliatok odliaty pod tlakom
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