L-pripojka
LJK-1/8-1/1

Cislo dielca: 151784

so stranovym vzduchovym pripojom pre vakuovd prisavku,
otoCite3/4né 0 360°.

adajovy list

FESTO

charakteristicky znak Hodnota
montazna poloha [ubovolny
Pracovny tlak -0,95 ... 8 bar

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla 1S08573-1:2010 [-:-:-

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Teplota okolia -10...60°C
Hmotnost vjrobku 25¢g
Upevnenie nasavania G1/8
Pripojka vakua G1/8
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