Kyvna priruba
SZSB-16

Cislo dielca: 151927 FESTO
pre valec DZH-16- a7 -25-...
» L] -, .
udajovy list
charakteristicky znak Hodnota
Velkost 16
montazna poloha [ubovolny
Trieda odolnosti proti korézii KBK 2 - Mierne zataZenie kor6ziou
LABS - konformita VDMA24364-B2-L
Teplota okolia -40...150 °C
Hmotnost vyrobku 27¢g
Materialovy (daj zhoda s RoHS
Material upevnenia odlievanie uslachtilej ocele
Material skrutiek Ocel
pozinkované
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