Linearny pohon
DGO-15/8"- -PPV-A-B

Cislo dielca: 15232

pre bezdotykové snimanie, bez piestnej tyCe, s magnetickou vézbou.

Vzorové zpbrazenie

f
.,

adajovy list

FESTO

charakteristicky znak Hodnota

Zdvih 0,04 ...157 "

priemer piesta 15/8"

Tlmenie PPV: obojstranné nastavitelné pneumatické timenie koncovych poléh
vedenie Klzné vedenie

Princip synchronizacie

schopny prenosu sily (magnet)

Pracovny tlak

1,3...7 bar

ginnost

dvojcinny

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla 1S08573-1:2010 [7:-:-]

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZna prevadzka s mazanim (pre dal3iu prevadzku poZadovana)

LABS - konformita

VDMA24364-B2-L

Teplota okolia -20...60°C
Dizka timenia 23 mm
Pneumaticka pripojka 1/4 NPT
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