Unasac
FKG-40-B

Cislo dielca: 15235

Pre zabranenie klopnych momentov na beZcoch linearnych pohonov
DGO a vyrovnanie chyb siosovosti paralelne vedenych zatazi.

adajovy list

FESTO

charakteristicky znak Hodnota
Velkost 40
Radiélna odchylka +/- 1mm

Trieda odolnosti proti korézii KBK

2 - Mierne zataZenie kordziou

LABS - konformita

VDMA24364-B2-L

Teplota okolia -20...120 °C
Dlhodobé maximalne pripustné zataZenie v smere sily +/- 1.600 N
Hmotnost vjrobku 1.227 g

Material unasaca

Hlinikova tvarna zliatina, eloxovana
Ocel, pozinkovana

Material vidlice Ocel
pozinkované
Material klzného dielu Mosadz
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