Skrtiaci spatny ventil
GR-1/8X2-B

Cislo dielca: 152612

udajovy list

charakteristicky znak

FESTO

Hodnota

Funkcia ventilu

funkcia riadenia jednosmerného prietoku

Pneumaticka pripojka 1

G1/8

Pneumaticka pripojka 2

G1/8

Nastavitelny prvok

ryhovana skrutka

Typ upevnenia

instalacia do celného panelu
s priebeznym vitanim

Volitelny:
Standardny menovity prietok v smere krtiaceho ventilu 205 |/min
Standardny menovity prietok v spatnom smere 190 |/min
Pracovny tlak 0,5 ... 10 bar
Teplota okolia -20...60°C
Materiél telesa Hlinikova tvarna zliatina
montaZna poloha [ubovolny

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla 1S08573-1:2010 [7:4:4]

Poznédmka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZn4 prevadzka s mazanim (pre dal3iu prevadzku poZadovana)

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Teplota média -20...60°C
Menovita hodnota 3 mm
Hmotnost vyrobku 54g
Materialovy adaj zhoda s RoHS
Material tesneni NBR

Material pdzdra POM

Material regulacnej skrutky

vysokolegovana ocel

Material matice

Hlinikova tvarna zliatina
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