Kyvny pohon
DRRD-35-180-FH-PA

Cislo dielca: 1526825
% Zakladny program

udajovy list

FESTO

charakteristicky znak Hodnota

Velkost 35

Uhol timenia 36 deg

Nastavitelny rozsah uhlu kyvu na oboch stranach +10 /-150 deg

Uhol otacania 180 deg

Tlmenie P: elastické tlmiace krizky obojstranné
montaZna poloha [ubovolny

Kon3trukéné vyhotovenie

ozubena ty¢/pastorok

Rozpoznanie polohy

pre snimace koncovych poldh

Pracovny tlak Mpa 0,3...0,8 MPa
Pracovny tlak 3...8bar
ginnost dvojginny

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla IS08573-1:2010 [7:4:4]

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZnéa prevadzka s mazanim (pre dal3iu prevadzku poZadovana)

LABS - konformita

VDMA24364 - z6na Il

Teplota okolia -10...60°C
Teoreticky krdtiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) 15,8 Nm
Dovoleny hmotnostny moment zotrvacnosti 0,25 kgm2
Hmotnost vjrobku 4510g

Typ upevnenia

s priebeznym vitanim
s vnltornym zavitom
Volitelny:

Pneumaticka pripojka

G1/8

Materialovy Gdaj

zhoda s RoHS

Material hriadela pohonu

Zu3lachtena ocel

Material krytu Hlinik
eloxovany

Material tesneni NBR
TPE-U(PU)

Material telesa

Hlinikova tvarna zliatina
jemne eloxované
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