Snimac koncovej polohy
SMTO-4U-PS-S-LED-24 FESTO

Cislo dielca: 152742
Classic - nepouZivat pre nové projekty

so svetelnou didédou a integrovanym ochrannym zapojenim bez
upeviovacej sadou

Moderné alternativy najdete pomocou zadania prvych Styroch znakov
objednavacieho kddu do vyhladavacieho pola.

adajovy list

charakteristicky znak Hodnota
Typ okrahly
pod(a normy EN 60947-5-2
Osvedtenie RCM Mark
CE-Znatka (pozri prehlasenie o zhode) podla smernice EU-EMV
podla EU-RoHS-RL
UKCA-znatCenie (pozri prehlasenie o zhode) podla UK predpisov pre EMC
podla UK RoHS predpisov
Materialovy ddaj zhoda s RoHS
merana veli¢ina Pozicia
princip merania magneticky induktivny
Teplota okolia -25...70°C
Presnost’opakovania 0,2 mm
Spinaci vystup PNP
Funkcia spinacieho prvku spinac
Spinacia doba 0,5ms
Doba vypnutia 0,5 ms
Max. vystupny prid 200 mA
Max. spinaci vykon DC 6W
Pokles napatia <=2V
induktivny ochranny obvod vstavany
Minimalny zatazovy prad 0,1 mA
Zvyskovy prad <= 0,01 mA
Odolnost voti skratu taktovaci
Odolnost voti pretaZeniu pouzitelny
Rozsah pracovného napatia DC 10...30V
Cinitel'zvlnenia 10%
Ochrana proti prep6lovaniu pre vSetky elektrické pripojky
Elektricky pripoj 1, typ pripoja Zastrcka
Elektricky pripoj 1, pripojovacia technika M8x1, kddovanie A podla EN 61076-2-104
Elektricky pripoj 1, poCet pélov/Zil 3
Elektricky pripoj 1, spdsob upevnenia Poistenie skrutky
Pripojka vystupného smeru pozdiz
Material kontaktov zastréky Mosadz, pozlatena
Typ upevnenia s prisluSenstvom
Max. utahovaci krdtiaci moment 0,8 Nm
montéazZna poloha [ubovolny
Hmotnost vyrobku 6g
Farba plzdra Cierny
Material telesa PA
PET
PUR
Ukazovatel prevadzkového stavu ZIta LED
Spdsob ochrany P67
LABS - konformita VDMA24364-B2-L
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