Blokovacia nastréna L-rychlospojka
QSKL-3/8-12

Cislo dielca: 153437 FESTO

Nastavitelna 360°, vonkajsi zavit s vonkajsim 3esthranom.

adajovy list

charakteristicky znak Hodnota

Velkost Standardny

Menovitd hodnota 6,2 mm

Pripustny typ hadice PAN-
PAN-MF-
PAN-R-
PAN-VO-
PEN-
PFAN-
PLN-
PTFEN-
PUN-
PUN-CM-
PUN-DUO-
PUN-H-
PUN-H-DUO-
PUN-S-
PUN-S-DUO-
PUN-VO-

Hibka zasunutia hadice 22,9 mm

Druh tesnenia na zavitovom cape ochranna vrstva

montéazZna poloha [ubovolny

Typ L-tvar

velkost zvizku 1

Kon3trukéné vyhotovenie Princip Push-Pull

Pracovny tlak pre cely rozsah tepl6t -0,095 ... 0,6 MPa

Pracovny tlak, kompletny rozsah tepldt -0,95 ... 6 bar

Pracovny tlak pre cely rozsah tepldt -13,775 ... 87 psi

Pracovny tlak zavisly od teploty -0,095 ... 1,4 MPa

Teplotne zavisly pracovny tlak -0,95 ... 14 bar

Pracovny tlak zavisly od teploty -13,775 ... 203 psi

Klasifikacia Maritime vid certifikat

Pracovné médium Stlateny vzduch podla 1S08573-1:2010 [7:-:-]

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu MozZna prevadzka s mazanim

Trieda odolnosti proti korézii KBK 1 - Nizke zataZenie koréziou

LABS - konformita VDMA24364-B1/B2-L

Teplota okolia -10...80°C

Menovity utahovaci moment 15,5 Nm

Tolerancia pre menovity utahovaci moment +20 %

Hmotnost vjrobku 58g

Typ upevnenia Vonkaj3i sesthran SW17

Pneumaticka pripojka 1 vonkajsi zavit R3/8

Pneumaticka pripojka 2 pre vonkajsi priemer hadice 12 mm

Farba uvolfiovacieho krizku modry

Materialovy ddaj zhoda s RoHS

Material telesa PBT

Material uvolfiovacieho krizku POM

Material tesnenia hadice NBR

Material ozubeného venca vysokolegovana nehrdzavejiica ocel
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