Spatny ventil
H-QS-12

Cislo dielca: 153466

Tento typ je vhodny pre prevadzkovanie vakua.

adajovy list

charakteristicky znak

FESTO

Hodnota

Funkcia ventilu

Funkcia spatného uzaveru

Pneumaticka pripojka 1 QS-12

Pneumaticka pripojka 2 QS-12

Typ upevnenia zabudovanie vedenia
Standardny menovity prietok 1.715 [/min
Pracovny tlak -1...10 bar

Teplota okolia 0...60 °C

Material telesa

Hlinik, eloxovany

Farba plzdra

strieborny

Pracovné médium

Stlageny vzduch podla 1IS08573-1:2010[7:-:-]

Min. diferencialny tlak, otv.

0,1 bar

Min. diferencialny tlak, zatv.

0,2 bar

Poznédmka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZn4 prevadzka s mazanim (pre dal3iu prevadzku poZadovana)

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Hmotnost vyrobku

69g

Materidlovy (daj

zhoda s RoHS
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