nastrcna pripojka
QS-3/8-1/4-U

Cislo dielca: 153607 FESTO

Vonkajsi zavit s vonkajsim Sesthranom.
Tento vyrobok je dodatelny iba od spolocnosti Festo USA.

Vybehovy typ. Dodatelny do 2011.

72

adajovy list

charakteristicky znak Hodnota
Velkost Standardny
Menovitd hodnota 4 mm
Druh tesnenia na zavitovom €ape ochranna vrstva
montaZna poloha [ubovolny
velkost zvizku 1
Konstrukéné vyhotovenie Princip Push-Pull
Pracovny tlak -0,95 ... 10 bar
Teplotne zavisly pracovny tlak -0,95 ... 10 bar
Pracovné médium filtrovany stlaceny vzduch
Véakuum
Trieda odolnosti proti korézii KBK 1
Teplota okolia -10...60°C
Osvedcenie Germanischer Lloyd
Max. utahovaci krdtiaci moment 24 Nm
Pneumaticka pripojka NPT3/8-18
pre vonkajsi priemer hadice 1/4"
Farba uvolfiovacieho krizku Sedy
Materialovy ddaj zhoda s RoHS
Materialova informacia pre skrifiu Mosadz
poniklované
Materialova informacia pre POM
Materialova informacia pre tesnenie hadice NBR
Materialova informacia pre upinaci prvok hadice vysokolegovana nehrdzavejica ocel
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