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Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak Hodnota

Zdvih 100 ... 2.000 mm
priemer piesta 63 mm
Tlmenie P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha ľubovolný
Rozpoznanie polohy s integrovaným odmeriavacím zariadením
Pracovný tlak Mpa 0,15 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak 1,5 ... 8 bar

21,75 ... 116 psi
činnosť dvojčinný
Osvedčenie RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) podľa smernice EU-EMV

podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) podľa UK predpisov pre EMC

podľa UK RoHS predpisov
Pracovné médium Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK 1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita VDMA24364-B2-L
Teplota okolia -10 ... 60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie 1.870 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie 1.870 N
Typ upevnenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka G3/8
Materiál krytu Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení NBR

TPE-U(PU)


