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údajový list

charakteristický znak Hodnota

Velkosť 20
Typ pre T-drážku
Konštrukčné vyhotovenie Senzorová lišta
Trieda odolnosti proti korózii KBK 2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia -10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku 32 g
Typ upevnenia mech. upnuté v T-drážke

s priebežnou dierou a skrutkou
s kameňmi do drážky

Materiálový údaj zhoda s RoHS
Materiál skrutiek Oceľ

pozinkované


