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1 / 109.11.2023 – Zmeny vyhradené – Festo SE & Co. KG

pre snímače a bezdotykové spínače.

údajový list

charakteristický znak Hodnota

CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) podľa smernice EU-EMV
Teplota okolia 0 ... 40 °C
Rozsah pracovného napätia DC 12 ... 20 V
Napájanie Dve 9V batérie
Ukazovateľ prevádzkyschopnosti zelená LED
Spôsob ochrany IP20
LABS - konformita VDMA24364-B2-L


