Tlakovy spina¢
PEV-1/4-A-SW27

Cislo dielca: 159259

Zopne, alebo rozopne elektricky obvod pri dosiahnuti ur€itého tlaku.

Nastavitelny tlakovy spinaci bod.

adajovy list

charakteristicky znak

FESTO

2

Hodnota

CE-Znatka (pozri prehlasenie o zhode)

podl(a smernice EU o nizkom napéti

merana velic¢ina

relativny tlak

metdda merania

Pneumaticko-elektricky tlakovy prevodnik

Oblast merania tlaku

1...10 bar

Pracovny tlak

1...10bar

Pracovné médium

Stlageny vzduch podla IS08573-1:2010[7:-:-]

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZna prevadzka s mazanim (pre dal3iu prevadzku poZadovana)

Teplota média

-20...80°C

Teplota okolia -20...100 °C

Funkcia spinacieho prvku Menic

Max. spinacia frekvencia 3Hz

Max. spinacie vystupné napatie AC 250V

Max. spinacie vystupné napdtie DC 250V

Max. vystupny prid 4.000 mA

Rozsah pracovného napatia DC 12..250V

Elektricka pripojka 4-pblovy
Zastrcka

Typ upevnenia zaskrutkovatelné

montazna poloha [ubovolny

Pneumaticka pripojka G1/4

Hmotnost vjrobku 138¢g

Material telesa Pozinkovana ocel

Material membrany NBR

Nastavitelny rozsah prahovej hodnoty 1..10bar

Sp6sob ochrany IP65

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L
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