Prirubovy manometer
FMA-63-2,5-1/4-EN

Cislo dielca: 159601

s ukazovatelom v bar a psi.

adajovy list

charakteristicky znak Hodnota
Oblast zobrazenia [bar] 0...2,5bar
Rozsah zobrazenia 0...36,25 psi
Vyhovuje predpisu EN 837-1
Nominalna velkost manometra 63

Kon3trukéné vyhotovenie

Manometer s valcovou pruZinou

Typ upevnenia

inStalacia do ¢elného panelu

Pracovné médium

Inertné plyny
neutralne kvapaliny

Pracovny tlak Mpa 0...0,25 MPa

Pracovny tlak 0...2,5bar
0...36,25 psi

faktor striedavého zataZenia 0,66

Trieda presnosti rozmerov 2,5

Sp6sob ochrany IP43

Teplota média -20...60°C

Teplota okolia -20...60°C

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Materialovy (daj

zhoda s RoHS

Poloha pripojky

zadna strana centricka

Pneumaticka pripojka G1/4
Materialy v kontakte s médiom Mosadz
Material zavitového Capu Mosadz
Material telesa ABS
Material okienka SAN
Material upeviiovaci kriZok Ocel
Farba plzdra Cierny
Hmotnost vyrobku 120g

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

Ziaden acetylén
Ziaden kyslik

Stupnica

dvojita stupnica
Bar (Externych)
psi (vnitorny)
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