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Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Vlastnosť vedenia vhodné pre nosiče enrgií
Spôsob ochrany IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla -40 ... 75 °C
Teplota okolia -50 ... 80 °C
Min. polomer ohybu kábla 100 mm
Káblové usporiadanie tienený

3x(2 x 0,14 mm²) + 2 x 0,5 mm²
Priemer kábla 8,2 mm
Materiálový údaj zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre opláštenie kábla TPE-U(PUR)


