
Napojenie zbernice 
SPC200-COM-IBS
 číslo dielca: 170225

1 / 101.07.2011 – Zmeny vyhradené – Festo AG & Co. KG

s Interbus-prípojom.

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Podpora konfigurácie Ikony pre CMD softvér
Typický odber prúdu zasúvacieho modulu 70 mA
Hmotnosť výrobku 80 g
Maximálny počet bitových dát procesu, výstupy 64
Maximálny počet bitových dát procesu, vstupy 64
Vyhotovenie rozhrania pre Fieldbus dialková zbernica

Galvanické oddelenie
500 kBaud
Ident-Code 3d

Elektrická prípojka Fieldbus-ového rozhrania IN Zástrčka
SUB-D
9-pinový

Elektrická prípojka Fieldbus-ového rozhrania OUT zásuvka
SUB-D
9-pinový

Montážna plocha od 3 vyššie
od 4 viššie s MMI


