
Pripojovací kábel 
KMP2-03-E-10-26
 číslo dielca: 175665

1 / 101.07.2012 – Zmeny vyhradené – Festo AG & Co. KG

pre ventilový terminál VIMP/VIFB, max. 24 vstupov, 10 m dlhý
Výbehový typ. Dodateľný do 2012.

údajový list

charakteristický znak Hodnota

montážna poloha ľubovolný
Rozsah pracovného napätia AC <= 250 V
Rozsah pracovného napätia DC <= 300 V
Prúdová zaťažiteľnosť 7,5 A
Spôsob ochrany IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla -5 ... 80 °C
Teplota okolia -20 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku 3.600 g
Elektrická prípojka zásuvka

26-pinový
Káblové usporiadanie 26 x 0,75 mm²
Priemer kábla 15 mm
Dĺžka kabla 10 m
Typ upevnenia s prevlečnou maticou
Rozlíšenie pomocou farebnej izolácie vodičov čierne káble s postupným bielym číslovaním od 1 do 26
Materiálová informácia pre tesnenia CR

Odolné voči svetlu a oleju
Materiálová informácia pre skriňu Zliatina medi

poniklované
Materiálová informácia pre opláštenie kábla PVC
Materiálová informácia pre zverné kontakty Zliatina medi

pozlátený


