
zásuvka s káblom 
KMH-0,5
 číslo dielca: 197263

1 / 101.07.2016 – Zmeny vyhradené – Festo AG & Co. KG

pre elektromagnetické ventily MHA1-P...-HC/TC und MHP1-P...-HC/TC

údajový list

charakteristický znak Hodnota

montážna poloha ľubovolný
Rozsah pracovného napätia DC 24 V
Spôsob ochrany IP40

zmontované
Teplota okolia -40 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku 4 g
Elektrická prípojka zásuvka

2-pólový
Dĺžka kabla 0,5 m
Typ upevnenia svorka
Farba púzdra čierny
Materiálový údaj zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu POM
Materiálová informácia pre opláštenie kábla PVC


