
Filter-glušnik 
LFU-1/2
Številka dela: 10494
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Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Obratovalni tlak MPa 0 ... 1,6 MPa
Obratovalni tlak 0 ... 16 bar

0 ... 232 psi
Pretok v atmosfero 6.000 l/min
Razred odpornosti proti koroziji KBK 1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B1/B2-L
Način pritrditve za uvitje
Pnevmatični priključek G1/2
Opomba o materialu Ustreza RoHS


