
Magnetni ventil 
MFH-3-1/8-SEU
Številka dela: 11121

1 / 109.11.2023 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo SE & Co. KG

z ročnim vklopom in integrirano hitro odzračitvijo

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Ventil 3/2 zaprt monostabilen
Obratovalni tlak 0,5 ... 8 bar
Vrsta zaščite IP65
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
Pnevmatični priključek 1 G1/8
Pnevmatični priključek 2 G1/8
Pnevmatični priključek 3 G1/8
Opomba o materialu Ustreza RoHS


