
Magnetni ventil 
MUH-5/2-D-1-L-SC-VI
Številka dela: 119667

1 / 101.07.2011 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo AG & Co. KG

For valve terminals VIMP-/VIFB-04.
Ta tip je primeren za vakuum.
Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Ventil 5/2 monostabilen
Širina 42 mm
Delovni medij filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen

Vakuum
Krmilni medij filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen
Pnevmatični priključek 1 Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2 Priključna plošča
Pnevmatični priključek 3 Priključna plošča
Pnevmatični priključek 4 Priključna plošča
Pnevmatični priključek 5 Priključna plošča


