Prirobnica motorja

EAMF-A-38D-70A

Stevilka dela: 1202337 FESTO
Podatkovni list

Znacilnost Vrednost

PoloZaj vgradnje poljuben

LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L

Temperatura skladi¢enja -25...60°C

Relativna vlaznost zraka 0-95%

Temperatura okolice -10...60°C

Masa izdelka 233 g

Koda vmesnika, motor in 70A

Koda vmesnika ohiSja sklopke 38D

Opomba o materialu Ustreza RoHS
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