Prikljucna plosca
VABS-C8-12XB-QX-DB FESTO

Stevilka dela: 1236028
Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Moderne alternative najdete z vnosom prvih Stirih mest kode tipa v
polje za iskanje.

Podatkovni list

Znadilnost Vrednost

Sirina 24 mm

Maks. Stevilo ventilskih mest 1

Razred odpornosti proti koroziji KBK 0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila 0,48 ...0,72 Nm

Maks. pritezni moment stenske montaze 1,3Nm

Masa izdelka 30g

Prikljutek pomoZnega krmilnega zraka 12/14 pripravljen za cartridge
Pnevmaticni prikljucek 1 Pripravljen za Cartridge
Pnevmaticni prikljucek 3 Pripravljen za Cartridge
Pnevmaticni priklju¢ek 5 Pripravljen za Cartridge
Opomba o materialu Ustreza RoHS

Material, prikljucna letev Ojacan PA
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