Vpenjalni modul
EV-25-4

Stevilka dela: 150684

z vratanjem.

Podatkovni list

Znadilnost Vrednost
Gib 4 mm
Vpenjalna povriina @25
PoloZaj vgradnje poljuben
Nacin delovanja enosmerni
Obratovalni tlak MPa <=0,6 MPa
Obratovalni tlak <=6 bar
<= 87 psi

Delovni medij

Stisnjen zrak po 1SO08573-1:2010 [7:-:-]

LABS (PWIS) skladnost

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura okolice

-10...40°C

Masa izdelka 2 g

Nacin pritrditve s skoznjo izvrtino
Pnevmaticni priklju¢ek M3

Material, ohisje Tlacno liti aluminij
Material, membrana TPE-U(PU)
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