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Podatkovni list

Znadilnost Vrednost

Oblika Blokovna izvedba

Dovoljenje RCM Mark

CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) po EMC smernici EU
po RoHS direktivi EU

UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) v skladu s predpisi ZdruZenega kraljestva za EMC
v skladu z RoHS predpisi Zdruzenega kraljestva

Opomba o materialu Ustreza RoHS

Merjena veli€ina PoloZaj

Princip merjenja magnetni Reed

Temperatura okolice -20...70°C

Ponovljivost 0,2 mm

Izhod stikala z bipolarnim kontaktom

Stikalni element Vklopni kontakt

Cas vklopa <=0,5ms

Maks. izhodni tok 1A

Maks. preklopna mo¢ AC 27 VA

Maks. preklopna mo¢ DC 27 W

Kratkosti¢na odpornost ne

Odpornost na preobremenitve ni na voljo

Obmoc¢je obratovalne napetosti AC 12...27V

Obmotje obratovalne napetosti DC 12..27V

Zastita pred zamenjavo polov ne

Elektricni prikljucek 1, vrsta prikljucka Vtic

Elektricni prikljucek 1, priklju¢na tehnika M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104

Elektricni prikljucek 1, Stevilo polov/Zic 3

Smer izhoda prikljutka vzdolZ

Nacin pritrditve s priborom

PoloZaj vgradnje poljuben

Masa izdelka 45¢g

Barva ohiSja ¢rna

Material, ohisje Epoksi smola
PET
Jeklo
Jeklo, cinkano
cinkova tlacna litina

Prikaz stanja preklopa Rumena LED

Temperatura okolice, premi¢ni kabli -5...70°C

Vrsta zascite IP67

LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
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