Nihajna prirobnica
SZSB-16

Stevilka dela: 151927 FESTO
zavalje DZH-16- do -25-...

Podatkovni list

Znadilnost Vrednost

Velikost 16

PoloZaj vgradnje poljuben

Razred odpornosti proti koroziji KBK 2 - zmerna korozijska obremenitev

LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L

Temperatura okolice -40...150 °C

Masa izdelka 27¢g

Opomba o materialu Ustreza RoHS

Material, pritrditev Nerjavna jeklena litina

Material, vijaki Jeklo
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