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Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Velikost 35
Oblika za T-utor
Konstrukcijska zgradba Senzorska letev
Razred odpornosti proti koroziji KBK 2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice -10 ... 60 °C
Masa izdelka 62 g
Način pritrditve vpet v T-utor

s skoznjo izvrtino in vijakom
z utornimi kamni

Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, vijaki Jeklo

cinkan


