Prikljucni blok
PRS-1/4-10-B

Stevilka dela: 15869 FESTO
Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Moderne alternative najdete z vnosom prvih Stirih mest kode tipa v

polje za iskanje.
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Podatkovni list

Znadilnost Vrednost

Maks. Stevilo ventilskih mest 10

LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka 3.360 g

Nacin pritrditve s skoznjo izvrtino
Priklju¢ek krmilnega izpuha 82 G1/8

Priklju¢ek krmilnega izpuha 84 G1/8

Pnevmaticni prikljucek 1 G1/2

Pnevmaticni prikljucek 3 G1/2

Pnevmaticni priklju¢ek 5 G1/2

Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, prikljuéna plos¢a Aluminij
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