Valj z dvojnim batom
DPZ}-25-50-P-A-S2

Stevilka dela: 159962

z dvema vzporednima, skoznjima batnicama in plos¢ama jarma, za

brezdoti¢no zaznavanje, z elasti¢nimi dusilnimi obro€i v kon¢nih legah.

Podatkovni list

FESTO

—

—

Znadilnost Vrednost

Gib 50 mm

Nastavljivo obmo¢je kontne lege/dolzine 10 mm

Premer bata 25 mm

Nacin delovanja pogonske enote Jarem

Dusenje P: elasticni dusilni obroci/-plosce na obeh straneh
PoloZaj vgradnje poljuben

Vodilo Drsno vodilo

Konstrukcijska zgradba Vodilo

Zaznavanje poloZaja

za pribliZzevalna stikala

Variante

Skoznja batnica

Obratovalni tlak MPa 0,1...1 MPa
Obratovalni tlak 1...10bar
Maks. hitrost 1m/s

Nacin delovanja dvosmerni

Delovni medij

Stisnjen zrak po 1SO08573-1:2010 [7:4:4]

Opozorilo za obratovalni in krmilni medij

MoZno obratovanije z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)

Razred odpornosti proti koroziji KBK

2 - zmerna korozijska obremenitev

LABS (PWIS) skladnost

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura okolice -20...80°C

Udarna energija v koncnih legah 0,3 Nm

Teoretitna sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib 452N

Teoreticna sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej 452N

Alternativni prikljucki glej risbo izdelka
Pnevmaticni priklju¢ek M5

Material, pokrov Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo NBR

Material, ohisje

Aluminijeva litina za kovanje

Material, batnica

visokolegirano jeklo, nerjavno
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