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1 / 101.07.2015 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo AG & Co. KG

Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Lastnost vodnika primeren za energetske verige
Vrsta zaščite IP65
Temperatura okolice, premični kabli -40 ... 75 °C
Temperatura okolice -50 ... 80 °C
Min. premer upogiba kabla 100 mm
Struktura kabla zaslonjen

3x(2 x 0,14 mm²) + 2 x 0,5 mm²
Premer kabla 8,2 mm
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Informacije o materialu oplaščenja kabla TPE-U(PUR)


