
ALI-člen 
OS-1/8-B-CT
Številka dela: 165694

1 / 101.04.2010 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo AG & Co. KG

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Ventil Funkcija ALI
Pnevmatični priključek 1 G1/8
Pnevmatični priključek 2 G1/8
Način pritrditve s skoznjo izvrtino
Normalni imenski pretok 500 l/min
Obratovalni tlak 1 ... 10 bar
Temperatura okolice -10 ... 60 °C
Informacije o materialu ohišja Aluminij
Delovni medij filtriran, nenaoljen stisnjen zrak

filtriran, naoljen stisnjen zrak
Imenska velikost 4 mm
Temperatura medija -10 ... 60 °C
Pnevmatični priključek 3 G1/8
Opomba o materialu Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil NBR


