
Magnetni ventil 
MCH-4-1/4
Številka dela: 2201
Izdelek, ki se opušča

1 / 103.11.2021 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo SE & Co. KG

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte 
portal za podporo.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Ventil 4/2 monostabilen
Način vklopa električni
Obratovalni tlak 2 ... 10 bar
Konstrukcijska zgradba Krožnikast sedež
Način vračanja mehanska vzmet
Vrsta zaščite IP65
Princip tesnenja mehak
Vrsta krmiljenja predkrmiljen
Čas preklopa izključen 23 ms
Čas preklopa vključen 16 ms
Temperatura medija -10 ... 60 °C
Temperatura okolice -5 ... 40 °C
Pnevmatični priključek 1 G1/4
Pnevmatični priključek 2 G1/4
Pnevmatični priključek 3 G1/4
Pnevmatični priključek 4 G1/4
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, ohišje Aluminijeva litina


