
Prikaz tlaka 
OHI-PK-3
Številka dela: 32608

1 / 101.07.2008 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo AG & Co. KG

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Obratovalni tlak 1 ... 8 bar
Delovni medij filtriran, nenaoljen stisnjen zrak

filtriran, naoljen stisnjen zrak
Pnevmatični priključek Vtična spojka PK-3


