
Upravljalni element 
VAOH-P15-H13
Številka dela: 5196471

1 / 109.11.2023 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo SE & Co. KG

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Gib 20 mm
Premer bata 50 mm
Položaj vgradnje poljuben
Zaznavanje položaja za približevalna stikala
Obratovalni tlak <= 1 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK 2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364 cona III
Masa izdelka 1.350 g
Pnevmatični priključek 1 G1/8
Opomba o materialu Ustreza RoHS


