
Priključek Bus 
FBA-2-M12-5POL
Številka dela: 525632

1 / 109.11.2023 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo SE & Co. KG

za ventilski otok CPV Direct, vtič 2xM12, 5-polni, za DeviseNet/CAN.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Način pritrditve s skoznjo izvrtino
Masa izdelka 28 g
Električni priključek 9-polni / 5-polni

Ravna vtičnica / vtič in vtičnica
Sub-D / M12x1

Območje obratovalne napetosti DC <= 24 V
Tokovna obremenitev 4 A
Vrsta zaščite IP65
Temperatura okolice -5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja -20 ... 70 °C
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material, ohišje PA
Barva ohišja črna
Material, vtični kontakti Bron

pozlačen


