
Kabel motorja 
KMTR-AC-10
Številka dela: 526740

1 / 101.04.2008 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo AG & Co. KG

Za servomotorje MTR-AC-55/70/100.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Vrsta zaščite IP54
Temperatura okolice, premični kabli -20 ... 80 °C
Temperatura okolice -40 ... 80 °C
Min. premer upogiba kabla 100 mm
Struktura kabla 4 x 0,25 mm² + 4 x 1 mm²

zaslonjen
Dolžina kabla 10 m
Informacije o materialu oplaščenja kabla PUR


