
Vtičnica s kablom 
KMH-D-1
Številka dela: 527397

1 / 101.11.2017 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo AG & Co. KG

za ventilski otok CPA-SC.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Način pritrditve Zaponka
Položaj vgradnje poljuben
Masa izdelka 11 g
Električni priključek Priključnica

3-polni
Imenska delovna napetost DC 60 V
Tokovna obremenitev 3 A
Dolžina kabla 1 m
Premer kabla 1,3 mm
Struktura kabla 3x0,14
Koda barve, izolacija žice Pin 1 = črna

Pin 2 = modra
Pin 3 = rdeča

Vrsta zaščite IP40
Temperatura okolice -40 ... 105 °C
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Material cable sheath PVC
Material housing POM
Material electrical contact Bron

pokositren


