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Za funkcijski modul CPX-FEC-…

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Širina 33 mm
Višina 8 mm
Dolžina 20 mm
Masa izdelka 10 g
Vrsta zaščite IP65

IP67
v montiranem stanju
po IEC 60529

Temperatura okolice -5 ... 50 °C
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
Razred odpornosti proti koroziji KBK 1 - nizka korozijska obremenitev
Material, vijaki Jeklo
Material, tesnilo NBR
Material, pokrov PA
Relativna vlažnost zraka ne kondenzira


