
Surovec prijemalne čeljusti 
BUB-HGPT-25-
Številka dela: 537200

1 / 101.12.2010 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo AG & Co. KG

primeren za prijemalo s T-utori HGPT-...

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Velikost 25
Položaj vgradnje poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK 2
Temperatura okolice 5 ... 60 °C
Masa izdelka na prijemalno čeljust 112 g
Način pritrditve s skoznjo izvrtino in centrirno pušo
Opomba o materialu Brez bakra in PTFE
Informacija o materialu surovca Aluminijeva litina za kovanje


