
Cev iz umetne mase 
PCN-4-NT
Številka dela: 7134
Izdelek, ki se opušča

1 / 101.11.2016 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo AG & Co. KG

Nizkotlačna iz PVS za izpust kondenzata pri enotah za pripravo zraka.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte 
portal za podporo.

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Zunanji premer 6,5 mm
Notranji premer 4 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja -0,5 ... 0,25 bar
Temperatura okolice -10 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino 0,025 kg/m
Barva naravno
Trdota v Shore 76
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi PVC


