
Pritrditev 
NEAU-A-N8-2
Številka dela: 8032869

1 / 109.11.2023 – Pridržujemo si pravico do sprememb – Festo SE & Co. KG

Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Velikost 2
Oblika za T-utor
Način pritrditve vpet v T-utor

vzdolžno in prečno na T utor
vstavljiv od zgoraj v utor

Temperatura okolice -25 ... 85 °C
Temperatura skladiščenja -25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK 2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, ohišje Ojačan PA
Material, vijaki visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, utorni kamen Medenina, nikljana


