
Dvojni priključek 
NPFC-D-2G18-M-F1A
Številka dela: 8133311
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Podatkovni list

Značilnost Vrednost

Material, vijačni priključek visokolegirano jeklo, nerjavno
Delovni medij Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK 2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost VDMA24364-B1/B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033 F1a
Masa izdelka 10 g
Pnevmatični priključek 1 G1/8
Pnevmatični priključek 2 G1/8
Opomba o materialu Ustreza RoHS


