
Filter prigušivač zvuka 
LFU-1/2
Broj artikla: 10494

1 / 109.11.2023 – Pridržano pravo promena – Festo SE & Co. KG

Tehnički podaci

Svojstvo Vrednost

Operating pressure MPa 0 ... 1,6 MPa
Pogonski pritisak 0 ... 16 bar
Operating pressure 0 ... 232 psi
Protok prema atmosferi 6.000 l/min
Klasa korozione otpornosti KBK 1 - Low corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta pričvršćenja navojno
Pneumatski priključak G1/2
Materijal - napomena RoHS komfornost


